












Tim revolutioniert die Schnelligkeit. 
Parallel in allen Richtungen.

•  Parallele Bildgebung ohne Grenzen, 
von Kopf bis Fuß, von anterior nach 
posterior, von links nach rechts

•  Verkürzen Sie Messzeiten mit 
Parallelen Akquisitionstechniken (PAT) 
um bis zu einen Faktor 8

Tim revolutioniert die Genauigkeit. 
Lokal und total.

•  Die Matrix-Spulen sorgen für ein so 
hohes Signal-zu-Rausch-Verhältnis, 
wie es sonst nur lokale Spulen bieten 
können

•  Erzielen Sie diese hohe Bildqualität 
ohne Nachpositionieren der Spule oder
des Patienten, auch bei Untersuchun-
gen wie wholeCNS, wholeABDOMEN 
und bei peripherer Angiographie



Die IsoCenter Matrix kombiniert Klarheit, Komfort und 
Zweckmässigkeit

•  Die benutzerfreundliche IsoCenter Matrix ist immer in 
Position und zur Messung bereit

•  Zählen Sie auf höchste Bildqualität, denn die Spule ist in der 
optimalen Position, im Isozentrum des Magneten

•  Dank des einzigartigen integrierten Designs verkürzen Sie 
die Zeit für die Patientenvorbereitung und erhöhen so Ihren 
Patientendurchsatz

•  Die IsoCenter Matrix ist flexibel als Wirbelsäulenspule und in 
Kombination mit anterioren Spulen verwendbar

•  Ermöglicht die Abdeckung von 140 cm Messfeld bei einer 
Untersuchung ohne Umlagerung des Patienten

Das Focus Shoulder Array bringt Off-Center Bilder in den Fokus

•  Akquirieren Sie Off-Center Bilder mit unserer innovativen 
Schulter-Array-Spule

•  Erhöhen Sie die Geschwindigkeit und die Präzision mit unserer 
6-elementigen PAT-kompatiblen Spule





Automatisierte Arbeitsabläufe machen MAGNETOM ESSENZA 
doppelt einfach: einfach zu erlernen und einfach zu bedienen. 
Der damit einhergehende höhere Patientendurchsatz bringt 
Ihnen vom ersten Tag an mehr Umsatz.

Wo Workflow zu Cashflow wird.



•  syngo, die intuitive Benutzeroberfläche von Siemens, ermöglicht es 
Ihnen jederzeit Ihr klinisches Anwendungsspektrum zu erweitern

•  Durch ein breites Spektrum an Ausbildungs- und Trainingsprogrammen 
sind Sie immer auf dem neuesten Stand

•  Als Teil der MAGNETOM World Online Community können Sie mit 
anderen Ihre Erfahrungen austauschen

•  Auf den Siemens Applikationsservice können Sie sich jederzeit 
verlassen, von der ausführlichen Einarbeitung bis zur kontinuierlichen 
Unterstützung, sei es Online oder Offline

•  Dank der syngo Benutzeroberfläche bedienen Sie Ihr Gerät schnell 
und intuitiv

•  Mit der integrierten IsoCenter Matrix müssen Sie die Wirbelsäulenspule 
nicht mehr tragen und positionieren

•  Entdecken Sie, wie leicht die Patientenvorbereitung sein kann, wenn 
man die extrem leichten Tim-Spulen, kurze Spulenkabel und die einzig-
artige integrierte IsoCenter Matrix hat

•  Kombinieren Sie bis zu vier Spulen, um ein nahtloses Messfeld zu 
erhalten ohne Patienten oder Spulen zu repositionieren

•  Reduzieren Sie die Nachverarbeitung erheblich, durch die Automatisie-
rung der Arbeitsabläufe mit der Inline-Technologie

•  syngo Expert-i ermöglicht den Zugriff eines Fachkollegen auf den 
MR-Scanner von überall im Netzwerk. Auf diese Weise können Sie eine 
zweite Meinung einholen – in wenigen Sekunden

Einfach zu erlernen

Einfach zu bedienen

Anfordern Planen Bearbeiten Untersuchen Befunden Versenden



Von Kopf bis Fuß auf Ergebnis 
eingestellt

MAGNETOM ESSENZA ermöglicht mit 
seiner Feldstärke von 1,5T eine heraus-
ragende Bildqualität und unterstützt so 
ein breites Spektrum klinischer Applika-
tionen. Natürlich alle ‚powered by Tim‘. 
Was erreichen Sie mit all diesen Inno-
vationen? Eine Genauigkeit und Effizienz, 
auf die Sie zählen können – und das 
während der gesamten Lebenszeit des 
Systems.



Neuro

Ortho

Body

Angio

Cardiac

Breast

Onco

Pediatric



Neuro

Beurteilungen vom Schlaganfall bis zum Band-
scheibenvorfall mit qualitativ hochwertigen morpho-
logischen und funktionellen Methoden

Ortho

Untersuchung von Bänderriss bis Kniegelenk-
verschleiß mit hochauflösender Bildgebung und 
einer breiten Palette spezieller Spulen

Cardiac

Einfache Beantwortung klinischer Fragestellungen, 
von Kardiomyopathien bis zu koronaren Herzkrank-
heiten, Herzklappenfehlern und angeborenen Herz-
krankheiten

Breast

Vereinfachter Ablauf in klinischen Fällen, ein-
schließlich lobulären Karzinomen, Beurteilung von 
Implantaten und Therapieüberwachung



Pediatric

Ausgezeichneter Kontrast und hohe Auflösung 
mit Protokollen, die auf das Alter des Patienten 
zugeschnitten sind und ultraschnelle Techniken 
sowie Bewegungskorrektur verwenden

Body

MR-Cholangiographie für Untersuchungen des 
Pankreas und des Beckens bei freier Atmung

Angio

Darstellung von Gefäßerkrankungen mit einem 
weiten Spektrum von Techniken – mit und ohne 
Kontrastmittelverwendung

Onco

Modernste Techniken zur Tumorlokalisation und 
-erkennung sowie zur Beurteilung z.B. in Prostata 
und Leber





Service – hier bekommen Sie 
mehr als nur ein Lächeln.

Gründe zum Lächeln

•  Erhöhen Sie die verfügbare Betriebszeit mit dem 
Siemens Remote Service

•  Bleiben Sie an vorderster Front der Technik mit dem 
syngo Evolve Programm

•  Überwachen Sie die Systemleistung mit dem 
Guardian Programm

•  Steigern Sie die klinische Effizienz mit den Weiterbildungs-
programmen unserer Kundenbetreuung ‚Life‘

•  Wählen Sie den Servicevertrag, der genau auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten ist

•  Erzeugen Sie Ihre eigenen Werbemedien mit unserem 
Marketing Toolkit online

Alle freuen sich, wenn der Vertrag 
unterschrieben wird, doch die wahre 
Zusammenarbeit zeigt sich, wenn 
auch noch lange nach dem Abschluss 
eine starke Unterstützung für Sie da ist.



Aus klinischer Sicht:

• Höhere diagnostische Sicherheit mit 1,5T

• Breites Spektrum klinischer Applikationen, powered by Tim

• Hohe Bildqualität mit der IsoCenter Matrix

Aus Patientensicht:

• Kurze Untersuchungszeiten, powered by Tim

• Komfortablere Untersuchungen mit extrem leichten Spulen

•  Mehr Untersuchungen, bei denen der Kopf außerhalb des Magneten bleibt, 
dank des extrem kurzen Magneten

Aus geschäftlicher Sicht:

• Niedrige Anfangsinvestition

• Niedrige Installationskosten

• Niedrige Betriebskosten

Hier ist Ihr neuer Geschäftspartner

Alle Vorteile von 1,5T arbeiten für Sie!





Dieses Dokument enthält allgemeine technische 
Beschreibungen von Spezifikationen und Opti-
onen sowie von Standard- und optionalen Funk-
tionen, die nicht in jedem Einzelfall vorhanden 
sein müssen.

Siemens behält sich das Recht vor, Konstruktion, 
Packetierung, Spezifikationen und Optionen 
ohne vorherige Bekanntgabe abzuändern. Bitte 
wenden Sie sich an die für Sie zuständige 
Siemens-Vertretung, um die neuesten Informa-
tionen zu erhalten.

Hinweis: Alle technischen Daten in diesem 
Dokument können sich innerhalb definierter 
Toleranzen bewegen. Originalbilder verlieren 
immer etwas an Detailtreue bei der Reproduktion.

Passendes Zubehör finden Sie unter:
www.siemens.com/medical-accessories
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